
• Misure: Per collegare profilati a C 27x30 e 38x40. 
  (Per le lunghezze vedere la tabella sotto).
• Materiale : Acciaio al carbonio
• Finitura : Elettro-zincata
• Specifiche : da accoppiare ai profilati a C 

Cantilever C-E0 for C-Channel
27x30 & 38x40

Prodotto per Viking SupplyNet da Erico® International Corporation. Fare riferimento alla scheda tecnica del produttore. Le specifiche possono subire modifiche senza preavviso.

Caratteristiche Tecniche

Mensola C-E0 per profilato a C                                                                                    Dati Fisici

Tipo
Misure
(mm)

Lunghezza 
(L)

(mm)

Dimensioni (mm / Pollici) Con-
fezioni

 Peso
(x1)

(kg / lbs)
Codice

C O D x E H

C-Channel

27 x 30 x1 ,25

180

15,5 / 0.61 10,5 / 0.41 8,5 x 20,0 / 0.33 x 0.79 30 / 1.18

25 0,49 / 1.08 599885
240 25 0,56 / 1.23 599890
300 25 0,62 / 1.36 599900
360 25 0,68 / 1.49 599905
420 10 0,74 / 1.63 599910
540 1 0,87 / 1.91 599920
660 1 0,99 / 2.18 599925
780 1 1,12 / 2.47 599930

38 x 40 x 2,00

200

15,5 / 0.61 N/A 14,0 x 27,0 / 0.55 x 1.06 50 / 1.97

25 0,70 / 1.54 599935
250 25 0,80 / 1.76 599940
300 25 0,90 / 1.98 599950
350 25 0,99 / 2.18 599960
450 10 1,19 / 2.62 599970
550 1 1,39 / 3.06 599980
650 1 1,58 / 3.48 599990
800 1 1,88 / 4.09 599995
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Worldwide Fire Protection

Mensola C-E0 per profilato a C
27x30 & 38x40
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Avvertenza: Il presente documento è una traduzione di cui non si garantisce la precisione e l’esaustività. 
L’originale in lingua inglese del 2006-10-26 resta il documento di riferimento.

MENSOLA

Mensola C-E0




