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NIKING [

1. PRODUKTBESKRIVNING

Vikings Microfast® and MicrofastHP® Standard/Quick Response Extended
Coverage Horizontal Sidewall sprinkler VK605 och VK612 &r temperaturkénsliga
spraysprinkler som finns tillgangliga med en mangd olika ytbehandlingar och tem-
peraturgraderingar for att klara olika konstruktionskrav. Den lilla k&nselkroppen i
form av glasbulb, tillsammans med en sarskilt utformad spridarplatta kombinerar
snabb aktivering med téckningsytor som uppfyller kraven som stélls i standarder
for Quick Response Extended Coverage sprinkler

De sarskilda Polyester- och Teflon® belaggningarna kan anvéndas i estetiskt Enbart fér riskklass Light Hazard
kravande sammanhang dar farger kréavs.

MICROFAST® OCH
MICROFASTHP® EC/ QREC HSW
SPRINKLER VK605 OCH VK612

2. LISTNINGAR OCH GODKANNANDEN Varning: Detta dokument &r en 6versattning.
Dokumentet ar framtaget for information varfér

cULus listad: Category VNIV vi ej kan garantera riktigheten eller att innehal-
NYC-godkand: MEA 89-92-E, Volume 16 let ar komplett. Det engelska orginaldokument

Form N0.030203 dated 22 oktober 2010 galler

Se i Godkannandetabell 1 p& sid 91c och dimensioneringskraven pa sid 91d for somreferens dokument.

godkannandekrav som maste foljas enligt cULus

Vikings tekniska data kan erhéllas fran The
3. TEKNISK INFORMATION Viking Corporations hemsida p&
EGENSKAPER: http:/Avww.vikinggroupinc.com
Tillganglig sedan 2003 Hemsidan kan innehalla en mer aktuell utgava
Lagsta tillatna drittryck: Se i Godkannandetabell. av databladet &n denna utgava.

Hogsta tilldtna arbetstryck: Sprinkler VK612 ar godkand for ett hogsta tilla-
tet arbetstryck i vatten pa& 17 bar for hogtryckssystem. Hogtryckssprinklern (HP) kan identifieras genom att faststélla
numret "250” p& spridarplattan. Sprinkler VK605 ar godkand for ett hogsta tilldtna arbetstryck i vatten pa 12 bar.
Provtryckt i fabrik till 34,5 bar.

Provning: USA-patent nr 4,831,870.

Gangstorlek:1/2” (15 mm) NPT

Nominell K-faktor: 80,6 (metrisk)*

*K-faktor i metriska enheter galler vid anvandning av bar som tryckenhet. Nar tryck beréknas i kPa skall den angivna metriska k-faktorn delas
med 10,0.

Glasbulbvatskans temperatur klassad till -55°C

Total langd: 68 mm

MATERIAL:
Ramgjutning: Méssing UNS-C84400
Spridarplatta: Koppar UNS-C19500
Kénselkropp: Glasbulb, nominell dimension 3 mm
Utlosningsanordning: Nickellegering, pa bada sidor éverdragen med teflontejp
Tryckskruv: Massing UNS-C36000
Oppningslock med insatsdelar: Koppar UNS-C11000 och rostfritt stal UNS-C30400
Oppningslockdel ( for sprinkler VK612): Massing UNS-C36000
For Teflon® 6verdragna sprinkler: utlésningsanordning — exponerad; skruv — nickelbelagd; 6ppningslock - Teflon® éverdraget
For Polyester-belagda sprinkler: utldsningsanordning — exponerad
ANVISNINGAR FOR BESTALLNING: (Se aven i aktuell prislista fr&n Viking)
Bestall sprinkler VK605 eller VK612 genom att till grundsprinklerdelens nummer forst lagga till tillamplig beteckning for sprin-
klerns ytbelaggning och darefter tillamplig beteckning fér temperaturgraderingen.
Ytbelaggning: Massing=A, Chrome-Enloy® = F, Vit Polyester = M/-W, Svart Polyester = M/-B och Svart Teflon® = N
Temperaturgradering: 57°C = A, 68°C =B, 79°C =D
T ex: Sprinkler VK605, massingstyp och 68°C temperatur = artikelnummer 12120AB.
Tillgangliga temperaturgraderingar: Se i Tabell 1
Tillbehor: (Se aven i avsnittet ” Sprinklertillbehdr” i Vikings databladsbok)
Sprinklernycklar:
A. Standardnyckel: Art.nr. 10896W/B (tillganglig sedan 2000)
B. Nyckel for vaxéverdragna och/eller inféallda sprinkler: Art.nr.13655W/B** (tillganglig sedan 2006).
** En 1/2” sparrnyckel erfordras (ej tillganglig fran Viking).
Reservsprinklerskap:
A. For sex sprinklerhuvuden: Artikelnr 01724A (tillgangligt sedan 1971)
B. For tolv sprinklerhuvuden: Artikelnr 01725A (tillgangligt sedan 1971)
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4, INSTALLATION
Se tillampliga installationsstandarder fran NFPA

MICROFAST® OCH
MICROFASTHP® EC/ QREC HSW
SPRINKLER VK605 OCH VK612

5. FUNKTION
En caso de incendio, el liquido de la ampolla se dilata y se produce su rotura, liberando el cierre del orificio del rociador. Al
circular el agua a través del orificio esta choca con el deflector, y da lugar a una pulverizacion homogénea de la descarga de
agua que extingue o controla el fuego.

6. SKOTSEL, UNDERHALL OCH BESIKTNING

Véase en la norma NFPA 25 los procedimientos de Inspeccién, Pruebas y Mantenimiento

7. TILLGANGLIGHET
Vikings sprinkler Model VK605 och VK612 finns tillgédngliga genom ett natverk av nationella och internationella leverantorer. Se
Vikings hemsida for uppgift om narmaste aterforséljare eller kontakta The Viking Corporation.

8. GARANTI

For detaljinformation om garantier, se i aktuell prislista fran Viking eller ta direktkontakt med Viking.

Transport-skydd
for sprinkler

Anlaggningsyta
for sprinkler-
nyckel

Figur 1: Standardsprinklernyckel 10896W/B

TABELL 1: TILLGANGLIGA TEMPERATURGRADERINGAR OCH YTBEHANDLINGAR FOR SPRINKLER

Temperatur- Nominell temperatur-gradering

Klassning (utlésnings-temperatur)t Hogsta forekommande taktemperatur? Bulbfarg
Normal 57°C (135°F) 38°C (100°F) Orange
Normal 68°C (155°F) 38°C (100°F) Rod

Mellanhodg 79°C (175°F) 65°C (150°F) Gul

Ytbehandlingar: Massing, Chrome-Enloy® ( patent under behandling ),Vit Polyester?, Svart Polyester® och Svart Teflon3®

ANMARKNINGAR:

1) Utlésningstemperaturen ar stamplad pa spridarplattan.

2) Baserat pa NFPA 13. Andra begréansningar kan gélla, beroende pa brandbelastning, sprinklerplacering eller andra krav som

angivits av kravstéllaren. Se séarskilda installationsanvisningar.

De angivna belaggningarna endast utforda p& de exponerade utsidorna. For enbart de 6ppna Teflon-6verdragna sprinklerna ar ocksa oppningen for
vattenpassagen belagd. ANM: Fjadern &ar exponerad pa sprinkler med Polyesterbeldggning och Teflon®-éverdrag.

3

Nl
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MICROFAST® OCH
MICROFASTHP® EC/ QREC HSW
SPRINKLER VK605 OCH VK612

Grund-
Skplrelrn_- SIN Aggi';;n('nqﬂ]s)' Nom(ﬁgllrit-kf)a;ktor Hogsta tillatna arbetstryck i vatten (bar) Tot?rl]ﬁ?gd
del nrt
12120 | VK605 15 5.6 80.6 12 bar (175 psi) 68
12295 | VK612 15 5.6 80.6 17 bar (250 psi) 68
Godkannandetabell FORKLARING
MICROFAST® OCH Mic_rofgstHP@ E(?/ QREC HSW SPRINKLER h if:eﬁr:;ﬁj.;g
o Enbart fér rlsk“klass nght Hazal.’d AE Infallnadsbricka (om aktuellt)
For installation under slata plana och horisontella tak
Grund- Listningar och godkannanden*
Slflgrn-- SIN Stor?é?;élga;nsa'[sicl:;:érég)]?yta Minimikrav pa vattenférsérjningen’ CULus® EM NYC3
del nrt
Standard response® — max arbetstryck 12 bar
For installation med spridarplattan placerad 152 mm till 305 mm under slata. plana tak.
12120 | VK605 49mx4.9m (16" x 16”) 98.4 I/min @ 1.49 bar (26 gpm @ 21.6 psi) B1W -- -
12120 | VK605 49 mx5,5m (16" X 187) 109.8 I/min @ 1.85 bar (29 gpm @ 26.8 psi) B1W -- -
12120 | VK605 4.9 mx6,1m (16" X 207) 121.14 l/min @ 2.25 bar (32 gpm @ 32.7 psi) B1X -- -
Standard response® — max arbetstryck 17 bar
For installation med spridarplattan placerad 152 mm till 305 mm under sléta. plana tak
12295 | VK612 49mx4.9m (16" x 16”) 98.4 I/min @ 1.49 bar (26 gpm @ 21.6 psi) B1W -- -
12295 | VK612 49 mx5,5m (16" X 18" 109.8 I/min @ 1.85 bar (29 gpm @ 26.8 psi) B1W -- -
12295 | VK612 4.9 mx6,1m (16" X 207 121.14 l/min @ 2.25 bar (32 gpm @ 32.7 psi) B1W - -
Quick response —max arbetstryck 12 bar
For installation med spridarplattan placerad 152 mm till 305 mm under sléata. plana tak
12120 | VK605 49mx4.9m (16" x 16”) 98.4 I/min @ 1.49 bar (26 gpm @ 21.6 psi) B1W -- B2W
12120 | VK605 49 mx5,5m (16" X 187 109.8 I/min @ 1.85 bar (29 gpm @ 26.8 psi) B1W -- B2W
12120 | VK605 4.9 mx6,1m (16" X 207) 121.14 l/min @ 2.25 bar (32 gpm @ 32.7 psi) A1W -- A2W
Quick response — max arbetstryck 17 bar
For installation med spridarplattan placerad 152 mm till 305 mm under sléata. plana tak
12295 | VK612 49mx4.9m (16" x 16”) 98.4 I/min @ 1.49 bar (26 gpm @ 21.6 psi) B1W -- B2W
12295 | VK612 49 mx5,5m (16" X 187 109.8 I/min @ 1.85 bar (29 gpm @ 26.8 psi) B1W -- B2W
12295 | VK612 4.9 mx6,1m (16" X 207 121.14 l/min @ 2.25 bar (32 gpm @ 32.7 psi) A1W -- A2W

Quick response — OREX Specific Application - max arbetstryck 12 bar
For installation med spridarplattan placerad 102 mm till 152 mm under lutande8 tak med lutning fran 2/12 till 4/12 ( 9,5° till 18,4°). Sprin-
kler maste placeras i hogsta punkt som bildas mellan vagg och tak, och med spridarplattan riktad ner langs lutningen. Se i Figur 6 pa

sid 91f.
12120 | VK605 49 mx4.9m (16" x 16") 98.4 I/min @ 1.49 bar (26 gpm @ 21.6 psi) B1W -- Se fotnot 7
12120 | VK605 49mx5,5m (16" X 18”) 109.8 I/min @ 1.85 bar (29 gpm @ 26.8 psi) B1W -- Se fotnot 7
12120 | VK605 4.9mx6,1m (16" X 20”) 121.14 l/min @ 2.25 bar (32 gpm @ 32.7 psi) A1W -- Se fotnot 7
Godkénda Godkéanda ytbehandlingar Godkéanda sprinklerbrickor
temperaturgrade- | 1 - Massing, Chrome Enloy®, Vit Polyester, Svart Polyester och Svart Teflon® W - Normala ytmonterade
ringar 2 - Méassing, Chrome Enloy®, Vit Polyester och Svart Polyester brickor inkl Microfast® Model
A-135°F (57°C) F-1 justerbar bricka eller
och infalld med Micromatic®
175° F (79° C) Model E-1, E-2 eller G-1
B -155°F (68 ° C) infallda bricka
X — Infalld, endast med
Micromatic® Model E-1
infallda bricka

ANMARKNINGAR

1 Grundsprinklerdelnumret anges. For fullstandigt artikelnummer hanvisas till Vikings aktuella prislista.

2 K-faktor i metriska enheter géller vid anvandning av bar som tryckenhet. Nar tryck beréknas i kPa skall den angivna metriska k-faktorn
divideras med 10,0.

3 Denna tabell anger godk&nnanden vid tryckningstillfallet. Kontrollera med tillverkaren om eventuellt tillkomna godkéannanden.

4 Listad av Underwriters Laboratories Inc. for anvandning i USA och Kanada, enbart for riskklass Light Hazard.

5 Listningen &r begransad till riskklass Light Hazard dar sa tillats enligt den installationsstandard som &r tillamplig

6 Godkand for anvandning, City of New York Department of Buildings, MEA Number 89-92-E, Vol.16

7 Uppfyller krav fran New York City, sedan 1 july 2008

8  For mindre tackningsytor &n de som anges skall vardet for ” Minimikrav pa vattenforsorjningen” for nasta storre tackningsyta anvandas.

Angivna fléden och tryck &ar per sprinkler.
9 Angiven tackningsyta matt Iangs taklutningen, Se figur 6 for installationsanvisningar.
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KONSTRUKTIONSKRAV

MICROFAST® OCH
MICROFASTHP® EC/ QREC HSW
SPRINKLER VK605 OCH VK612

(Se aven i Godkannandetabell pa sid 91c)

Krav i cULus-listning:
MICROFAST® OCH MicrofastHP® EC/ QREC Horisontal Sidewall sprinkler VK605 och VK612 &r cULus-listade pa det

satt som framgar av Godkannandetabellen, for installation i enlighet med senaste utgava av NFPA 13 for vaggmonterade

spraysprinkler av Extended Coverage typ.

e Sprinkler VK612 ar begransad till Light Hazard och enbart under slata plana horisontella tak

e Sprinkler VK605 ar cULus-listad for Light Hazard och under slata plana horisontella tak. Sprinkler VK605 ar dessutom
listad for tak med lutning upp till 4/12 (18,4°), som QREC "Specific Application Sprinkler”

e Nar sprinkler VK605 anvands vid lutande tak galler ej avsnitt 11.2.3.2.3 och 11.2.3.2.4 i 2007 ars utgdva av NFPA 13 i
fraga om verkningsytans storlek. Sprinkler VK605 skall installeras i enlighet med de tackningsytor, floden och tryck som
framgar av Godkannandetabell pa sid 91c

e Vid installationer under lutande tak &r sprinkler VK605 listad for montage vid den hégsta punkt som bildas mellan vagg
och tak. Vid lutande tak maste spridarplattan riktas ned langs takets lutning. Spridningen far EJ riktas tvars lutningen.
Se Figur 6.

«  Se i Godkannandetabellen for erforderligt avstdnd mellan spridarplatta och tak. Montera den framre delen av spridar-
plattan och sprinkleroken parallellt takplanet ( se i Figur 4).

«  Minsta tillatna avstand till bakomliggande vagg ar 102 mm.

«  Storsta avstand till sidovagg far ej 6verstiga halva storsta tillatna avstandet mellan sprinkler. Avstandet skall matas
vinkelratt mot vaggen.

* Anvisningar betréaffande placering och hinder for vaggmonterade spraysprinkler av Extended Coverage typ i NFPA 13
maste foljas.

VIKTIGT: Se alltid i Bulletin Form nr F_091699 — Skotsel och Underhall av Sprinkler. Se aven sid EC1-3 for allméanna
anvisningar avseende skotsel, installation och underhall. Vikings sprinkler skall installeras i enlighet med senaste
utgava av Vikings datablad, tillampliga standarder frdn NFPA, FM Global, LPCB, APSAD, VdS eller andra motsva-
rande organisationer. Dessutom skall man félja forbehall i myndighetsforeskrifter, lokala ordningsstadgar, eller
standarder dar detta kan vara aktuellt.

Sprinklernyckel 13655W/B**

Sprinklerns maste anvandas for infallda horisontella vaggsprinkler .

skyddslock
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**En 1/2” sparrnyckel erfordras
(ej tillganglig fran Viking).

Figur 2: Installation av korrosionsskyddade och/eller infallda sprinkler VK630
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® MICROFAST® OCH
6 DATABLAD MICROFASTHP® EC/ QREC HSW
SPRINKLER VK605 OCH VK612

Vaggoppning

2-5/16" (58.7 mm)minimum
2-1/2" (63.5 mm) maximum

2-1/16" |
2-7/16" | G2 mmd
| 2-11/16" | 62 mm> minimum
(68 mmd
e 2-1/8" g
4 T 1-1/47 (54 mm) % 7
z 1-174 (32, mm>
4 (318 mm) i
/e’ —/ 2-5/8"
s nm Installerad med en yt- (67_ MM
NPT monterad vaggbricka av maximum

standardtyp (3,1 mm ) _
Installerad med en Microfast

Model F-1 justerbar vaggbricka

Figur 3: Matt for vaggsprinkler med en vaggbricka av standardtyp och med Model F-1 justerbar vaggbricka

Vaggoppning

2-95/16" (58,7 mm> minimum
2-1/2" (63.5 mm> maximum

1-3/4"
1-5/8" |
(445 mmd
41,3 mm> minimum
minimum ~
EI Z
2-1/8" £ c-1/8° é
=
(54 mm) 2 4 nm g /
2-5/8"
e-1/4"
(67 mm)
o7 mm maximum
maximum
Installerad med en Microfast Model E-1 Installerad med en Microfast Model E-2
infélld vaggbricka infalld vaggbricka

Figur 4: Matt for vaggsprinkler med Model E-1 och E-2 infalld vaggbricka
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® MICROFAST® OCH
é DATABLAD MICROFASTHP® EC/ QREC HSW
SPRINKLER VK605 OCH VK612

Vaggoppning
1/8”
2-5/8" (66 mm> minimum 32 mm
3-3/4" (95 mm) maximum Justerbart __I |¢|
ytterlock -
Justerbar \
anpassnings-
muff :

2_5/8' 4: <
66 mm> 102 mm> &

1-1/16"
@7 mm

1-1/16"

@7 mm
Storsta inféllning

12.7 mm (¥2")

Figur 5: Matt for vaggsprinkler Model G-1 justerbar vaggbricka

ANM:

1. Vid installationer under lutande tak ar sprinkler
VK605 listad fér montage vid den hdgsta punkt
som bildas mellan vagg och tak. Vid lutande tak
maste spridarplattan riktas ned langs takets lut-

\ ning. Spridningen far EJ riktas tvars lutningen.

Listade tackningsytor for lutande tak avser matt i

taklutningen. ( For installationer under lutande tak

kan verklig tackningsyta p& golv komma att vara
mindre &n den listade ytan.)

/

/

L

Avstand mellan
spridarplatta och tak:
102 mm till 152 mm.

18.4° Max. Placera alltid
* spridarplattan parallellt
— med taket.

HSW sprinkler VK605
(visad med en
Micromatic Model E-1
infalld vaggbricka ) '\l

Figur 6: Sprinkler VK605 — installation vid lutande tak med Model E-1 och E-2 infalld vaggbricka
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