27 januari, 2012

NIKING

1. PRODUKTBESKRIVNING

Vikings Mirage® Standard och Quick Response Dolda Nedatriktade Sprinkler
VK462 och HP Sprinkler VK 463 &r sma temperaturkansliga spraysprinkler med
glasbulb, konstruerade for situationer med dolt rornat dar ett slatt takutseende ar
onskvart.

Sprinklern ar fortillverkad med en gangad anpassningsenhet for installationer
med ett tacklock i lag profil som medger upp till 12,7 mm justering i héjdled. Den
tudelade utformningen av enheten medger installation och avprovning av sprin-
klerna innan tackplattan installeras. Efter det att installationen testats och takets
ytbehandling fardigstallts medfor tackplattans "tryck pa”, "skruva av” konstruktion
att den latt kan monteras. Tackplattan kan tas bort och atermonteras, nagot som
medger att undertaket tillfalligt kan borttagas utan att sprinklersystemet tas ur drift

eller att sprinklern maste demonteras.

DATABLAD

2. LISTNINGAR OCH GODKANNANDEN

¢(@)us cULus listad: Category VNIV
<B> EM godkand: Class 2015

APPROVED

NYC godkédnd: MEA 89-92-E, Volume 32
VdS godkind: Certifikat G4080021

(7w} LPC godkand: Ref.nr 096e/12

& &
c € CE-certifierad: Standard EN 12259-1, EC-certifikat om dverensstammelse
0832-CPD-2032 och 0786-CPD-40249

Se i Godkannandetabell 1 och dimensioneringskraven for krav en cULus-listnin-
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MIRAGE® STANDARD OCH
QUICK RESPONSE CONCEALED
PENDENT SPRINKLER VK462 OCH
HP SPRINKLER VK463 ( K 80)

Varning: Detta dokument &r en &verséttning.
Dokumentet &r framtaget fér information varfér
vi € kan garantera riktigheten eller att innehal-
let &r komplett. Det engelska orginaldokument
Form No.103005 dated 27 januari, 2012 géller
somreferens dokument.

Vikings datablad finns pa hemsidan for
Viking Corporation
http://www.vikingcorp.com
Hemsidan kan innehalla en senare
utgava av detta datablad

gen och se i Godkannandetabell 2 och dimensioneringskraven for FM Approval-krav som maste foljas.

3. TEKNISK INFORMATION
EGENSKAPER

Tillganglig sedan 2006
Minsta tillatna tryck: 0,5 bar.*

Hogsta tillatna arbetstryck: Sprinklerna VK63 ar klassad for anvdandning med ett hogsta tillatet arbetstryck i vatten fran
0,5 bar till 17,2 bar for hégtryckssystem. Hogtryckssprinkler (HP) kan identifieras genom bendamningen ”250” praglat
pa spridarplattan. Sprinkler VK462, ar klassad for hogst 12 bars arbetstryck i vatten.

Provtryckt i fabrik upp till 34,5 bar.

Provning: USA-patent nr 4,831,870

Gangstorlek: 15 mm NPT

Nominell K-faktor: 80,6 (metrisk** )

Glasbulbens vatska ar temperaturklassad till -55°C
Patent under behandling

* cULus-listning, FM-godkadnnande och NFPA 13 kraver ett minsta dimensioneringstryck pa 0,5 bar. ENBART

CE-godkannanden ar 0,35 bar minsta tillatna dimensioneringstryck.

enligt LPCB och

**Angivet matt i metriska enheter avser nér tryck mates i bar. Nar trycket mates i kPa skall den angivna metriska K-faktorn delas med 10,0

MATERIAL

Sprinklerkropp: Massing UNS-C84400
Spridarplatta: Koppar UNS-C19500 for sprinkler VK462
Fosforbrons UNS-C51000 for sprinkler VK 463
Spridarplattans stift: Rostfri stallegering
Bulb: Glas, nominell diameter 3 mm
Oppningslock och insats: Koppar UNS-C11000 och rostfritt stal UNS-S30400
Knapp: Massing UNS-C36000
Skruvar: 18-8 rostfritt stal

Fjaderstyrd tatningsanordning: Nickellegering, pa bada sidor dverdragen med teflon

Ok: Fosforbrons UNS-C51000

Anpassningsenhet for lock: Kallvalsat stal UNS-G10080, Ytbehandling: Klar krom péa galvaniserad plat
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MATERIAL TACKPLATTA

Tacklock: Koppar UNS-C11000

Bottenplatta: Massing UNS-C26000 eller UNS-C26800
Fjader: Nickellegering

Lank: Smalttyp.

ANVISNINGAR FOR BESTALLNING (Se aven i aktuell prislista fran Viking)

Vikings Mirage® Standard och Quick Response Dolda Nedatriktade Sprinkler och Tackplattekonstruktioner méaste bestallas var
for sig :

Sprinkler : Grundsprinklerdel nr 13503A, 14697A eller HP grundenhet nr. 13667A

Bestall sprinkler genom att till grundsprinklerdelens nummer lagga till tillamplig beteckning for temperaturgraderingen
Temperaturgradering: 68°C =B, 79°C =D, 93°C = E

Exempel: Sprinkler VK463 med 68°C temperaturgradering = 13667AB.

Tackplattekonstruktion : Grundartikel nr 13504 ( med en diameter pa 2-3/4” [ 80 mm] ),grundartikel nr 13642 (med en
diameter pa 3-5/16” [ 100 mm ] ), eller grundartikel nr 15394 ( fyrkantig tackplatta, med en dimension pa 3-5/16" [ 100 mm ] ).
Bestall tackplatta genom att till grundartikelns nummer forst lagga till tillamplig beteckning for sprinklerns ytbelaggning och
darefter tillamplig beteckning for temperaturgraderingen.

Ytbelaggningsbeteckning: Polerad krom=F; borstad krom = F-/B; klar massing = B; antikmassing = B-/A; borstad massing =
B-/B; borstad koppar = E-/B; vitmalad=M-/W; elfenbensmalad=M-/I; svartmalad=M-/B

Temperaturgradering: 57°C UL ( 59°C FM )= A, 74°C = C,

Exempel: tackplatta 13504 med ytbelaggning i polerad krom och en 74°C temperatur= 13504FC.

Anm: Den fyrkantiga tackplattan 15394 har en cULus-listning enbart for plattan med 57°C-ig temperaturklassning. Se i Godkannandetabell.

Tillgdngliga ytbeldaggningar och temperaturgraderingar: Se Tabell 1

TILLBEHOR (se aven avsnittet "Sprinklertillbehdr” i Vikings databladsbok)
Sprinklernycklar** :

A. Kraftig nyckel: Art.nr. 14047W/B (tillganglig sedan 2006), eller

B. Reservskapsnyckel: Art.nr.14031*** (tillganglig sedan 2006).

C. Tillvalsmajligt installationsverktyg for dolda sprinklers tackplatta, artikel nr 14412 for platta 13504, eller artikel nr 14867 for
plattor med stérre dimension ( tillganglig sedan 2007)

**En 1/2” sparrnyckel erfordras (ej tillganglig fran Viking). *** Tillvalsmagjlighet for att ta bort skyddskapa. Mycket lamplig for reservsprinklerskap

Reservsprinklerskap : Artikelnr 01731A |, For fem (5) sprinklerhuvuden (tillgangligt sedan 1971).

4. INSTALLATION

Se tillampliga installationsstandarder fran NFPA..

5. FUNKTION

| samband med brand, nar temperaturen kring sprinklerhuvudet narmar sig aktiveringstemperaturen, faller tackplattan bort. Den
fortsatta varmepaverkan pa sprinklerhuvudet medfor att den varmekansliga vatskan i bulben expanderar och far bulben att
sprackas sa att man frigor oket, 6ppningslocket och den fjaderbelastade tatningsanordningen. Vatten strémmar genom sprin-
klerhuvudet och traffar spridarplattan vilket astadkommer en homogen spridningsbild som slacker eller kontrollerar branden. .

6. SKOTSEL, UNDERHALL OCH BESIKTNING

Se NFPA 25 for anvisningar om skétsel, underhall och besiktning.

7. TILLGANGLIGHET

Vikings dolda sprinkler finns tillgangliga genom ett natverk av nationella och internationella leverantérer. Se Vikings hemsida for
uppgift om narmaste aterforsaljare eller kontakta The Viking Corporation.

8. GARANTI

For detaljinformation om garantier, se i aktuell prislista fran Viking eller ta direktkontakt med Viking.
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DATABLAD

Temperatur sprinkler

i‘i Temperatur tackbricka

AW1<— Ytbehandling tackbricka

Godkannandelista 1 (UL)

FORKLARING
Nominell an- Nominell H6 ill& Godkannanden4
Artnr' | SIN | slut-ningsginga | K-faktor? Ogsta tillatna arbet- ( Se &ven i konstruktionsanvisningarna nedan)
. stryck i vatten (bar)®
(mm) (metrisk) CuLus’ | Nvyc® | vas | LpcB | CE
Standard response anvandning
13503A | VK462 | 15 | 806 | 12 | - | - |Imeca| - | -
Quick response anvédndning
13503A | VK462 15 80,6 12 AV1,BX1 AV1,BW1 - - AY2,CZ28
13667A | VK663 15 80,6 17,28 AV1,BX1 AV1,BW1 - - -
Temperaturgraderingar Temperaturgraderingar for tackplattor® Ytbehandlingar for tackbrickor!?

A-68°C V - 57°C cULus listad platta 135041, 13642 1 1 - Polerad krom; borstad krom; klar massing; antik
B -79°C och 93°C ( stor dimension) massing; borstad massing; borstad koppar; vitmalad;
C-93°C W - 74°C platta 135041, 13642 1 ( stor dimension) elfenbensmalad eller svartmalad

X - 74°C platta 135041, 13642 1 ( stor dimension) 2 - Polerad krom; vitmalad
eller 15394 1 (fyrkantig tackplatta)
Y - 57°C, lock 135041

Z - 74°C, lock 135041

ANMARKNINGAR

1 Grundsprinklerdelnumret anges. For fullstéandigt artikelnummer hanvisas till Vikings aktuella prislista.

2 Redovisad K-faktor varde ar i metrisk enhet och galler vid anvandning av bar som tryckenhet. Nar tryck berdknas i kPa, skall den angivna metriska k-faktorn
delas med 10,0.

3 Tryckklassning for arbetstryck i vatten ar praglat pa sprinklerhuvudet

4 Denna tabell anger godk@nnanden vid tryckningstillfallet. Andra godk@nnanden kan vara under behandling. Kontrollera hos till-verkaren angaende eventuella
ytterligare godkannanden.

5 Listad av Underwriters Laboratories Inc. for anvandning i USA och Kanada.

6 Godkand for anvandning, City of New York Department of Buildings, MEA 89-92-E, Vol 32

7 CE certifierad, Standard EN 12259-1, EC-certfikat om &verensstdammelse 0832-CPD-2032

8 CE certifierad, Standard EN 12259-1, EC-certfikat om &verensstammelse 0832-CPD-2032

9 Tacklock for 57°C har en orange markning. Tacklock for 74°C har en vit markning.

10 Den malade ytbehandlingen bestar av Polyester Baked Enamel. Andra malningsfarger finns tillgangliga vid begéran och med samma listningar som

standardfargerna. Listningar och godkadnnanden galler oavsett fargtillverkare. Kontakta Viking for ytterligare information.
ANM: Standardfarger anges pa en marktejp pa insidan av tacklocket. Se i Figur 1.

TABELL 1: TILLGANGLIGA TEMPERATURGRADERINGAR OCH YTBEHANDLINGAR FOR SPRINKLER

Temperatur- Nominell temperatur- Hogsta forekommande TerI\peraturkIassnln_g el .
. L 2 téacklocks-anordning Bulbfarg
klassning gradering taktemperatur
(erfordras)
o o o o 57°C (135°F) cULus .

Normal 68°C (155°F) 38°C (100°F) 59°C (139°F) FM Réd

Mellanhdg 79°C (175°F) 65°C (150°F) 74°C (165°F) Gul

Mellanhdg 93°C (200°F) 65°C (150°F) 74°C (165°F) Gron

Ytbehandlingar for tacklock : Polerad krom; borstad krom; klar massing; antik massing; borstad massing; borstad koppar; vitmalad; elfenbens-
malad; svartmalad

1 Utlésningstemperaturen &r stamplad pa spridarplattan.
2 Baserat pa NFPA 13. Andra begransningar kan gélla, beroende pa brandbelastning, sprinklerplacering eller andra krav som angivits av kravstallaren. Se

sarskilda installationsanvisningar.
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KONSTRUKTIONSKRAV - UL
( Se dven i Godkannandetabell 1 pa ovan)

Krav i cULus-listning: Mirage® Dolda Nedatriktade Sprinkler &r cULus-listade som quick response, for installation i enlighet med
senaste utgava av NFPA 13 for standardsprinkler av spraytyp med normal tackningsyta, pa det satt som framgar nedan:

For riskklasser upp till och med Ordinary Hazard, Group |l

Tackningsytor och avstandsregler ska vara i enlighet med tabeller i NFPA 13. Storsta tillatna avstand mellan sprinkler ar

4.6 m.

Minsta tillatna avstand mellan sprinkler ar 1,8 m savida inte skarmar installeras i enlighet med NFPA 13

Minsta tillatna avstand till vagg ar 102 mm

Storsta avstand till vagg far ej 6verstiga halva tillatna avstandet mellan sprinkler. Avstandet skall matas vinkelratt mot

vagg.

Installations- och hinderreglerna i NFPA 13 for nedatriktade standard spray sprinkler med normal téackningsyta maste foljas
ANM: Dolda sprinkler far endast i takutrymmen med samma tryck som underliggande delar, eller med undertryck.

Krav i VdS godkdnnande :

a) Sprinklern kan installeras i ett betongtak (massivt innertak) eller i ett undertak av latta material.

b) Den har sprinklern har en fast spridarplatta och kan endast aktiveras av varme. Kapan ar inte fast.

c) Folj installationsanvisningarna i de aktuella standarderna, CEA4001VdS och EN12845. Dessa sprinklers kan endast installeras
i LH- och OH-position, med undantag for i OH4.

ANMARKNINGAR: Pa grund av sin utformning ska sprinklertypen "Domed-CCP” inte installeras i undertak dar utrymmet

ovanfor undertaket skyddas med vattenslackningssystem.

Pa grund av sin utformning ska sprinklertypen "Domed-CCP” inte installeras i undertak dar trycket éver undertaket kan antas

vara hégre an trycket under undertaket vid brand.

Kriteriet for att inte anvanda tackplattan inom ramen for detta godkannande ar varme.

Installationssteg:

1. Forbered sprinklernyckeln.

2. Ta bort tackplattan i plast.

3. Hall sprinklern med sprinklernyckeln och fast den.

4. Byt ut tAckplattan i plast och ta inte bort den férran téckplattan ar installerad.

VIKTIGT: Se alltid i Bulletin Form nr F_091699 — Skétsel och Underhall av Sprinkler. Se dven sid SR1-3 eller QR1-3 for
allmédnna anvisningar avseende skotsel, installation och underhall. Vikings sprinkler skall installeras i enlighet med sen-
aste utgava av Vikings datablad, tillampliga standarder fran NFPA, LPCB, APSAD, VdS eller andra motsvarande organi-
sationer. Dessutom skall man félja forbehall i myndighetsféreskrifter, lokala ordningsstadgar, eller standarder dar detta
kan vara aktuelit.

DO NOT PAINT

Identifiering av standardfarg C 5

All standardmalade tacklock kommer pa insidan av locket
ha en mérketikett som anger standardfargen och som har . 3-5/16"7 (841 mm) |
ett exempel ( en fargprick ) av aktuell farg pa etiketten.

Figur 1: Identifiering av standardfarg for Figur 2: Fyrkantslock 15394
dolda sprinklers tacklock
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- . Temperatur sprinkler
Godkannandelista 1 (FM) I;f Temperatur téckbricka
Mirage® Dolda Nedatriktade Sprinkler VK462 och VK463 AW1~— Ytbehandling téckbricka
FORKLARING
. Nominell Hogsta tillatna . 3
Artr! b n":rc: n:n:rl'nl aan(sr:\urtn-) K-faktor? EIEETE S VELE (Se aveni ko:rt;tgjﬁzzir;::c;i?n arna nedan)
gsgang (metrisk) (bar) 9
13503A | VK462 15 80,6 12 AW1, BX1
Temperaturgraderingar Temperaturgraderingar for tackplattor9 Ytbehandlingar for tackbrickor10
A-68°C W - 57°C cULus listad platta 135041, 13642 1 1 - Polerad krom; borstad krom; klar massing; antik
B -7 9°C och 93°C (stor dimension) eller 15394 1 (fyrkantig massing; borstad massing; borstad koppar;
tackplatta) FM Approved som 59°C vitmalad; elfenbensmalad eller svartmalad
X —74°C platta 135041, 13642 1 ( stor dimension)
eller 15394 1 (fyrkantig tackplatta)

ANMARKNINGAR

1 Grundsprinklerdelnumret anges. For fullstandigt artikelnummer hanvisas till Vikings aktuella prislista.

2 Redovisad K-faktor varde ar i metrisk enhet och géller vid anvandning av bar som tryckenhet. Nar tryck berdknas i kPa, skall den angivna metriska k-faktorn
delas med 10,0..

3 Denna tabell anger FM-godkénnanden vid tryckningstillfallet. Andra godkédnnanden kan vara under behandling. Kontrollera hos till-verkaren angaende eventuella
ytterligare godkannanden.

4 Tacklock for 57°/59°C har en orange markning. Tacklock fér 74°C har en vit méarkning.

5 Den mélade ytbehandlingen bestar av Polyester Baked Enamel. Andra malningsfarger finns tillgangliga vid begéaran och med samma listningar som
standardfargerna. Listningar och godkannanden galler oavsett fargtillverkare. Kontakta Viking for ytterligare information.

ANM: Standardfarger anges pa en marktejp pa insidan av tacklocket. Se i Figur 1.

KONSTRUKTIONSKRAV - FM

( Se dven i Godkannandetabell 2 pa ovan)

Krav i FM.godkénnande: Mirage® Dolda Nedétriktade Sprinkler VK462 &r FM-godkénda som standard response Non-Storage
nedatriktade spraysprinkler, pa det satt som framgar av FM Approval Guide. For sarskilda anvandnings- och installationskrav se
senaste tillampbara FM Loss Prevention Data Sheets ( inkl Data Sheet 2-0 ). FM Global Loss Prevention Data Sheets innehaller
anvisningar som bl a behandlar minimikrav pa vattenférsorjningens kapacitet, hydraulisk dimensionering, taklutning och hinder,
minsta och storsta tillatna tackningsyta och kraven for avstand mellan spridarplatta och tak.

ANM: Installationskraven enligt FM kan avvika fran kraven i cULus och/eller NFPA.

VIKTIGT: Se alltid i Bulletin Form nr F_091699 — Skotsel och Underhall av Sprinkler. Se dven sid SR1-3 eller QR1-3 for
allmé@nna anvisningar avseende skotsel, installation och underhall. Vikings sprinkler skall installeras i enlighet med sen-
aste utgava av Vikings datablad, tillampliga standarder fran NFPA, LPCB, APSAD, VdS eller andra motsvarande organi-
sationer. Dessutom skall man félja forbehall i myndighetsforeskrifter, lokala ordningsstadgar, eller standarder dar detta
kan vara aktuelit.
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Anlaggningsyta for
sprinklernyckel

Sprinklerok

§ Sprinkler och anpass-
ningsenhet (skyddslocket

4 tas bort vid installation -
anvand nyckel 13619**

— = =

Installera ALDRIG sprinklerna

[ —
 — — med sprinklernyckeln anlagd
/ Sprinklernyckel — — tvars sprinkleroken
J y art nr 14047W/B DRA INTE 4t fér hart. Anvand
= visas enbart den sarskilda sprin-
klernyckeln, Viking art.nr.
D — 14047W/B eller 14031
**En 1/2”. spérrnyc;kel . DRA INTE at med mer &n 25
erfordras (ej tillganglig fran T T ft.Ibs dragkraft. En lackningsfri
—— Viking) tatning skall kunna erhallas
genom att vrida sprinklern
Steg 1: For forsiktigt Steg 2: Tryck forsiktigt sprinklernyckeln medsols 1 till 1 % varv forbi det
sprinklernycklen, sidledes runt uppat och vrid forsiktigt sa att faste som kan dras at for hand.
spridarplattan och pinnarna erhalles mot anlaggningsytan
Figur 3: Sprinklerinstallation och korrekt anviandning av sprinklernyckel
~C —
/2" — =
1S mm .
NPT
% % e-9/16" °1/16"
P-3/16" GS mm) (52 mmd M
(55 mm Maximum  (— Minimum
—— ‘ | c—
s . o
‘ , . i#\y,m_%
T ST f =T T
_— # B B e e=u il
‘ = ‘ ‘ | ‘

c—=3/4" (70 e

3-5/716" (B4.1 mm

Anm: Nar sprinklern aktiveras kommer spridarplattan att ramla ned ca
20,6 mm under sprinklerhuvudet

Figur 4: Sprinklermatt och installation av tacklock
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